
Emparro20-Pro: 

Flexibel, effizient, verlässlich

Das neue Schaltnetzteil Emparro20-Pro mit hohem 
Wirkungsgrad spart bares Geld dank geringer Baugröße, 
längerer Lebensdauer und hoher Maschinenverfüg-
barkeit. Mit dem separat erhältlichen IO-Link-Adapter 
kann remote auf das Schaltnetzteil zugegriffen werden, 
um etwa die Ausgangsspannung einzustellen, Bedien-

elemente zu sperren oder die Diagnose des Schaltnetzteils 
durchzuführen. Die komplett werkzeugfreie Montage des 
Emparro20-Pro per Hutschiene sorgt für eine vereinfachte  
Installation. Positiv ist auch die hohe Kompaktheit des 
Schaltnetzteils, das mehr als 40 % schmaler ist als das  
Vorgängergerät, denn das spart viel Platz im Schaltschrank. 

Neues Schaltnetzteil der Schutzart IP20 ermöglicht Ihnen den Remote-Zugriff mit IO-Link-Option 
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24 V Varianten – Output 24V / 20A
Beschreibung Befestigungsart Art.-Nr.
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-16112-1421110
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A-S Schraubbefestigung, beschichtete PCB 9000-16112-1422111
Emparro20-Pro-240VAC-24VDC-20A-C schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715), beschichtete PCB 9000-16112-1421111
48 V Varianten – Output 48V / 10A
Beschreibung Befestigungsart Art.-Nr.
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-16113-1221110
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A-S Schraubbefestigung, beschichtete PCB 9000-16113-1222111
Emparro20-Pro-240VAC-48VDC-10A-C schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715), beschichtete PCB 9000-16113-1221111

Bestelldaten

Schaltnetzteil Emparro20-Pro – Ihr Vorteile

+
 ■ Hoher Wirkungsgrad von mehr als 95 %

 ■ Optionaler IO-Link-Adapter für vielseitige  
IO-Link-Funktionalität

 ■ 150 % Power-Boost für 5 Sekunden

 ■ Parallelbetrieb für Leistungserhöhung möglich

 ■ Parametrierbare elektronische Lastkreisüber- 
wachung (Mico-Modus)

 ■ Schlankes Design für mehr Platz in Schaltschränken

 ■ DIN-Schienen-Montage  
(Montage per Verschraubung optional möglich)

 ■ Anschluss mit Push-in-Federklemme

 ■ Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung

 ■ Fehlermeldung über potentialfreies Alarmsignal

 ■ Restlebensdauerberechnung mit präventivem 
Alarmkontakt

 ■ Transformator mit verstärkter Isolierung

 ■ Integrierter Geräteschutz

Zubehör
Beschreibung Art.-Nr.
IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro 9000-06100-0020510

Mit dem separat erhältlichen IO-Link-Adapter kann 
remote auf das Schaltnetzteil zugegriffen werden.


