
InstallatIonszubehör von MurrelektronIk

�� Kompromisslos sicher 

Gefertigt und geprüft nach IEC 60900:2004, Einzelprüfung bei 

10.000 V, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, VDE-geprüft

�� Clever  

Slimfix Ausführung, bis zu 33 % schlankere Klingen durch  

integrierte Isolation, müheloser Zugang zu tiefliegenden 

Schraub- und Federelementen

�� Robust und langlebig 

Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, 

durchgehend gehärtet, brüniert

�� Ergonomisch 

Komfortable Griffgeometrie mit Abrollschutz, VDE-Farben

SCHRAUBENDREHER-SET 
6-teilig: 4 × Schlitz (3,5/4,0/5,5 und 6,5 mm),  

2 × Kreuzschlitz (Philipps PH1 und PH2)

�� Kompromisslos sicher 

Gefertigt und geprüft nach IEC 60900:2004, Einzelprüfung 

bei 10.000 V, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit,  

VDE-geprüft

�� Kraftvoll 

DynamicJoint Gelenkkonstruktion – benötigt bis zu 40 % 

weniger Schneidkraft

�� Robust und langlebig  

Schneiden einzeln vergütet, zusätzlich induktiv gehärtet,  

Gelenke äußerst verschleißarm und hochbelastbar

�� Ergonomisch 

Extra breiter Griffrücken, Hart- und Weichzonen,  

VDE-Farben

ZANGEN-SET
3-teilig: Kombinationszange VDE, DynamicJoint Sei-

tenschneider, DynamicJoint Flachrundzange

Art.-Nr. 7000-98101-0000000

Art.-Nr. 7000-98001-0000000

nützlIche helfer für jeden tag

MURRElEKTRoNiK WERKZEUGE

�Ô www.murrelektronik.com



	 Beschreibung	 	 Drehmoment	 	 geeignet	für	Produktserie	 	 	 Art.-Nr.

  Set Drehmomentschlüssel M8 SW9 0,4 Nm M8 Steckverbinder 7000-99101-0000000

 Montageschlüssel für M8 SW9 0,4 Nm M8 Steckverbinder  7000-99091-0000000

 

  Set Drehmomentschlüssel M12 SW13 0,6 Nm M12 Steckverbinder umspritzt Standard 7000-99102-0000000

 Set Drehmomentschlüssel M12 SW14 0,6 Nm M12 Steckverbinder umspritzt Xtreme-Prg.  7000-99107-0000000

 Montageschlüssel für M12 SW13 0,6 Nm M12 Steckverbinder umspritzt Standard  7000-99109-0000000

 Montageschlüssel für M12 SW14 0,6 Nm M12 Steckverbinder umspritzt Xtreme-Prg.  7000-99108-0000000

 Montageschlüssel für M12 SW17 0,6 Nm M12 selbstanschließbar mit Schneidklemme  7000-99094-0000000

 Montageschlüssel für M12 SW18 0,6 Nm M12 selbstanschließbar mit Schraubklemme  7000-99103-0000000

  Set Drehmomentschlüssel 7/8" SW22 1,5 Nm 7/8" Steckverbinder umspritzt+Schneidklemme 7000-99104-0000000

 Montageschlüssel für 7/8" SW22 1,5 Nm 7/8" Steckverbinder umspritzt+Schneidklemme  7000-99096-0000000

 Montageschlüssel für 7/8" SW24 1,5 Nm 7/8" selbstanschließbar mit Schraubklemme  7000-99097-0000000

 Set Drehmomentschlüssel M23 SW27 2 Nm M23 Steckverbinder umspritzt Drives 7000-99110-0000000

  

  

WäHlEN SiE DEN GEEiGNETEN DREHMoMENTSCHlüSSEl

Für weitere informationen rund um die Murrelektronik Werkzeuge 

sowie zum Thema Rundsteckverbinder besuchen Sie unsere Website 

oder stöbern Sie im Online-Shop:

�Ô shop.murrelektronik.de

DREHMoMENTSCHlüSSEl
Hörbar dichte Verbindungen

Mit dem Drehmomentschlüssel von Murrelektronik ist die gleich-

bleibende Qualität Ihrer Verbindungen gewährleistet. Das einfache 

Prinzip: Drehen – bis es hörbar klickt. Damit kommen Sie auch 

auf voll bestückten Verteilern hervorragend zurecht. Ein positiver        

Nebeneffekt: Wunde Finger gehören der Vergangenheit an.

�� neues Design – verbesserte optik und Haptik

�� korrosions- und ölbeständig

�� glasfaserverstärkter Kunststoff

�� robust und leicht 

�� 30% Gewichtsreduzierung

�� farbige Unterscheidung der unterschiedlichen Drehmomente

�� als Set oder einzelner Montageschlüssel verfügbar

�Ô www.murrelektronik.comThe information contained herein has been compiled with the utmost care. Liability for the correctness, 

completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence.

�Ô www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.    Art. Nr. 9871063


